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Pour afficheur multifonctionF7SF
F7SM

Prix Uni.
Références Type 1 à 2
F7-SF Support arrière pour montage en façade 29,29 F
F7-SM Support de montage à l’équerre 29,29 F

-  Support pour montage en façade ou  
pour montage à l’équerre

- M atière : 
Polycarbonate anthracite brillant

REMISES
Qté 1+ 3+

Rem. Prix Sur demande

Support façade ou équerre
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Lumière Ø3,1 
pour vis M3 pour 

montage face 
machine48
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F7-SM
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Lamage pour 
vis 6 pans  
creux M3

Trous de fixation Ø3,1,  
pour montage face machine
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F7-SF

Dimensions en mm

Façade

Equerre

3,1

36
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Té
l 0,15 € / min

Pour afficheur multifonction F7SN

Prix Uni.
Référence Type 1 à 2
F7-SN Support articulé 78,16 F

-  Support permettant la vue dans 
diverse position

- M atière : 
Polycarbonate anthracite brillant 
Base aluminium anodisé

REMISES
Qté 1+ 3+

Rem. Prix Sur demande

Support articulé

56
Vis de blocage pour 
réglage angulaire

Support en 
aluminium anodisé

Trous de fixation M6

Support en 
polycarbonate

32

38

10

90°

M6

M6 Ø26

Dimensions en mm


