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*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm
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-  Joint d’étanchéité linéaire vendu en rouleau
-  Se clipse sur une tôle ou une paroie fine

.Caractéristiques de l’EPDM seul.
-  Dureté 30 à 90 Shore A
-  T° d’utilisation : -35°C à +120°C
-  Très bonne résistance à l’ozone, aux acides,  

à l’eau chaude et au vieillissement
-  Faible perméabilité aux gaz
-  Bonne résistance aux bases
-  Ne convient pas pour les huiles et le fuel
-  Inflammable

REMISES pour 5m
Qté 1+ 5+ 50+

Rem. Prix -10% Sur demande

REMISES 
pour 50m et 100m

Qté 1+ 3+ 6+
Rem. Prix -10% Sur demande

Conditionné par
Références Matière rouleau de Prix Uni.
RJA00-28/5 EPDM noir 5 mètres 4 32,19 F
RJA00-28/50 EPDM noir 50 mètres - 258,11 F
RJA10-11/5 PVC / EPDM noir 5 mètres 4 41,84 F
RJAA0-01/5 PVC / EPDM noir 5 mètres 4 50,72 F
RJAA0-01/50 PVC / EPDM noir 50 mètres - 406,01 F
RJAA0-02/5 EPDM noir 5 mètres 4 43,21 F
RJAA0-02/50 EPDM noir 50 mètres - 345,48 F

Stock*
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Té
l 0,15 € / min

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Joint d’étanchéité linéaire
EPDM RJA

RJA10-03

1,0-4,0

21

14

10,7

21,5

11

1,0-3,0
RJA10-10

RJA00-25

8,4

1,0-2,0

15,6

6,5

-  Joint d’étanchéité linéaire vendu en rouleau
-  Se clipse sur une tôle ou une paroie fine

.Caractéristiques de l’EPDM.
-  Dureté 30 à 90 Shore A
-  T° d’utilisation : -35°C à +120°C
-  Très bonne résistance à l’ozone, aux acides,  

à l’eau chaude et au vieillissement
-  Faible perméabilité aux gaz
-  Bonne résistance aux bases
-  Ne convient pas pour les huiles et le fuel 
-  Inflammable

REMISES pour 5m
Qté 1+ 5+ 50+

Rem. Prix -10% Sur demande

REMISES 
pour 25m et 50m

Qté 1+ 3+ 6+
Rem. Prix -10% Sur demande

Conditionné par
Références Matière rouleau de Prix Uni.
RJA10-03/5 EPDM noir 5 mètres 4 40,26 F
RJA10-03/50 EPDM noir 50 mètres - 136,89 F
RJA10-10/5 EPDM noir 5 mètres 4 41,84 F
RJA10-10/25 EPDM noir 25 mètres 4 167,27 F
RJA00-25/5 EPDM noir 5 mètres 4 40,26 F
RJA00-25/50 EPDM noir 50 mètres 4 322,62 F

Stock*
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*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Joint d’étanchéité linéaire
PVCRJA
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-  Joint d’étanchéité linéaire 
vendu en rouleau

-  Se clipse sur une tôle ou 
une paroi fine

-  Matière : PVC noir 
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Conditionné par
Références Matière rouleau de Prix Uni.
RJA00-02/5 PVC noir 5 mètres 4 12,27 F
RJA00-02/100 PVC noir 100 mètres 4 197,83 F
RJA00-08/5 PVC noir 5 mètres 4 17,92 F
RJA00-08/50 PVC noir 50 mètres - 144,04 F

REMISES pour 5m
Qté 1+ 5+ 50+

Rem. Prix -10% Sur demande

REMISES 
pour 50m et 100m

Qté 1+ 3+ 6+
Rem. Prix -10% Sur demande

Stock*
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Té
l 0,15 € / min

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Joint d’étanchéité linéaire
EPDM RJA

-  Joint d’étanchéité linéaire  
vendu en rouleau

.Caractéristiques de l’EPDM.
-  Dureté 30 à 90 Shore A
-  T° d’utilisation : -35°C à +120°C
-  Très bonne résistance à l’ozone, aux acides,  

à l’eau chaude et au vieillissement
-  Faible perméabilité aux gaz
-  Bonne résistance aux bases
-  Ne convient pas pour les huiles et le fuel
-  Inflammable
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Conditionné par
Références Matière rouleau de Prix Uni.
RJA11-27/5 EPDM noir 5 mètres 4 22,75 F
RJA11-27/100 EPDM noir 100 mètres - 365,12 F
RJA90-38/5 EPDM noir 5 mètres 4 42,13 F
RJA90-38/50 EPDM noir 50 mètres - 337,68 F

REMISES pour 5m
Qté 1+ 5+ 50+

Rem. Prix -10% Sur demande

REMISES 
pour 50m et 100m

Qté 1+ 3+ 6+
Rem. Prix -10% Sur demande

Stock*


