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Té
l 0,15 € / min

Brosse annulaire
Pour arbre Ø9 à Ø68BAD

-  Brosse pour étanchéité et nettoyage d’arbre
- M atière : 

Fibres PA6 noir lisse

Dimensions en mm

Pour arbre Prix Uni.
Références ØW ØD ØA ØM ØT Ø Fibre 1 à 19
BAD35-10 9-18 85 35 65 75 0,15 15,92 F
BAD35-20 19-28 85 35 65 75 0,15 15,92 F
BAD75-30 29-38 125 75 105 115 0,20 18,42 F
BAD75-40 39-48 125 75 105 115 0,20 18,42 F
BAD75-50 49-58 125 75 105 115 0,15 18,42 F
BAD75-60 59-68 125 75 105 115 0,15 18,42 F

REMISES
Qté 1+ 20+ 50+

Rem. Prix -5% Sur demande
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NOUVEAU !


