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*Dans la limite du disponible - **Sur tarif 2015 - Dimensions en mm

Rondelle frein
Pour écrou à encoches KM MB

-  Une des languettes de la 
rondelle est repliée dans l’une 
des encoches de l’écrou KM

-  La rondelle étant immobilisée en 
rotation dans la rainure de la

  partie filetée, le système
  présente une sécurité absolue
-  Matière : acier

.Accessoire.
-  Écrou KM
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Pour Masse Prix Uni.
Références écrou Ød ØD ØD2 e f s (g) 1 à 9
MB3 KM3 17 32 24 4 15,5 1,00 3,1 4 0,40 F
MB4 KM4 20 36 26 4 18,5 1,00 3,5 4 0,40 F
MB5 KM5 25 42 32 5 23,0 1,00 6,4 4 0,45 F
MB6 KM6 30 49 38 5 27,5 1,25 7,8 4 0,36 F
MB7 KM7 35 57 44 6 32,5 1,25 10,4 4 0,53 F
MB8 KM8 40 62 50 6 37,5 1,25 12,3 4 0,67 F
MB9 KM9 45 69 56 6 42,5 1,25 15,2 4 0,62 F
MB10 KM10 50 74 61 6 47,5 1,25 16,0 4 1,03 F
MB11 KM11 55 81 67 8 52,5 1,25 19,6 4 1,07 F
MB12 KM12 60 86 73 8 57,5 1,50 25,3 4 1,25 F
MB13 KM13 65 92 79 8 62,5 1,50 29,0 4 1,42 F
MB14 KM14 70 98 85 8 66,5 1,50 30,4 - 1,51 F
MB15 KM15 75 104 90 8 71,5 1,50 35,6 - 1,96 F
MB16 KM16 80 112 95 10 76,5 1,75 46,4 4 2,46 F
MB17 KM17 85 119 102 10 81,5 1,75 52,4 - 2,90 F
MB18 KM18 90 126 108 10 86,5 1,75 62,3 - 3,30 F
MB19 KM19 95 133 113 10 91,5 1,75 67,0 - 3,97 F
MB20 KM20 100 142 120 12 96,5 1,75 76,5 - 5,18 F
MB22 KM22 110 154 133 12 105,5 1,75 94,0 - 6,42 F
MB24 KM24 120 164 138 14 115,0 2,00 105,0 - 8,30 F
MB26 KM26 130 175 149 14 125,0 2,00 113,0 - 9,73 F
MB28 KM28 140 192 160 15 135,0 2,00 142,0 - 12,41 F
MB30 KM30 150 205 171 15 145,0 2,00 155,0 - 15,99 F

REMISES
Qté 1+ 10+ 20+ 50+

Rem. Prix -30% -50% Sur demande

Stock*
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