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Té
l 0,15 € / min

Rail DryLin® W 
Taille 10 - Arbre Ø10 WS10

- M atière :  
Aluminium anodisé dur

-  Longueur standard : 1000mm 
Option : possible jusqu’à 4000mm

- Pour patin WJUM10 et WJRM10

17

27
5,59

WS10

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Modulable

40
WS10-40

Ø10

40

Ø6,6

40

WS10-80

74

74 0/-0,3

Longueur Longueur
L L maxi C5 C5 ly lz Wby Wbz Masse Prix Uni.

Références (mm) (mm) mini maxi (mm4) (mm4) (mm3) (mm3) (kg/m) 1 à 4
WS10 1000 4000 20 79,5 19000 2850 1000 310 0,62 4 70,66 F
WS10-40 1000 4000 20 79,5 91000 5100 3600 590 1,00 4 103,82 F
WS10-80 1000 4000 20 79,5 388000 6100 9200 650 1,50 4 172,92 F

Stock*

C5

120

L

C5

Pour
Vis M6

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Patin DryLin® W
Taille 10 - Charge jusqu’à 1200NWJUM10

-  M atières : 
Zamak 
Film en iglidur® J200

.Avantages.
-  Grande liberté de construction avec la 

possibilité d’utiliser uniquement les rails 
simples WS10 et les patins WJUM01-10

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

29

16 6,5

27

Charge statique maxi (20ºC)
Jeu Poids Coy Coz+ Coz- Prix Uni.

Références Type (mm) (g) (N) (N) (N) 1 à 4
WJUM01-10 Fixe 0 27 1200 1200 250 4 9,14 F
WJUM01-10-LL Flottant ±0,2 27 1200 1200 250 4 9,14 F

26

M6

10

M5

WS10 16,5

18±0,07

Coz-!

Modulable

Stock*

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Té
l 0,15 € / min

Chariot DryLin® W
Taille 10 WW10

A
A2

18±0,07 24±0,07

1,5

C2 C

M6

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

y x

z

Charge statique maxi. (20ºC)
Coy Coz Mox Moy Moz Masse Prix Uni.

Références A C A2 C2 (N) (N) (N) (Nm) (Nm) (kg) 1 à 4
WW10-40-10 73 100 60 87 4800 4800 96 170 170 0,29 4 89,15 F
WW10-40-15 73 150 60 137 4800 4800 96 290 290 0,34 4 94,26 F
WW10-40-20 73 200 60 187 4800 4800 96 410 410 0,40 4 99,74 F
WW10-80-10 107 100 94 87 4800 4800 178 170 170 0,34 4 95,33 F
WW10-80-15 107 150 94 137 4800 4800 178 290 290 0,42 4 101,91 F
WW10-80-20 107 200 94 187 4800 4800 178 410 410 0,50 4 112,65 F

Modulable

Stock*

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande

Un chariot WW10 est composé de :
- 1 plaque
- 4 patins WJUM 01-10

.Avantage.
-  Ensemble extra-plat

.Accessoire.
-  N’oubliez pas le rail : 

WS10-40 (tome  p.215) 
WS10-80 (tome  p.215)
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Taille 16 - Arbre Ø16WS16

- M atière : 
Aluminium anodisé dur

-  Longueur standard : 1000mm 
Option : possible jusqu’à 4000mm

- Pour patin WJUM16 et WJRM16

19

27
7,5

WS16
3,5

14

54

WS16-60

Ø16

58Ø8

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Longueur Longueur
L L maxi C5 C5 ly lz Wby Wbz Masse Prix Uni.

Références (mm) (mm) mini maxi (mm4) (mm4) (mm3) (mm3) (kg/m) 1 à 4
WS16 1000 4000 20 79,5 36000 12900 1800 940 0,98 4 95,36 F
WS16-60 1000 4000 20 79,5 36760 26100 9900 1900 1,96 4 202,03 F

Rail DryLin® W

Modulable

Stock*

C5

120

L

C5

Pour
Vis M8

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Té
l 0,15 € / min

Patin DryLin® W
Taille 16 - Charge jusqu’à 2100N WJUM16

-  M atières : 
Zamak 
Film en iglidur® J200

.Avantage.
-  Grande liberté de construction avec la 

possibilité d’utiliser uniquement les rails 
simples WS16 et les patins WJUM01-16

36
18 9

33

28

32

Coz-

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Charge statique maxi (20ºC)
Jeu Poids Coy Coz+ Coz- Prix Uni.

Références Type (mm) (g) (N) (N) (N) 1 à 4
WJUM01-16 Fixe 0 100 2100 2100 400 4 16,79 F
WJUM01-16-LL Flottant ±0,2 100 2100 2100 400 - 16,81 F

34,5

M8

16

M5

WS16 25

27

Coz-!

!

Modulable

Stock*

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Taille 16WW16

Un chariot WW16 est composé de :
- 1 plaque
- 4 patins WJUM 01-16

.Avantage.
-  Ensemble extra-plat

.Accessoire.
-  N’oubliez pas le rail WS16-60 

(tome  p.218)

Modulable

Charge statique maxi. (20ºC)
Coy Coz Mox Moy Moz Masse Prix Uni.

Références A C A2 C2 (N) (N) (N) (Nm) (Nm) (kg) 1 à 4
WW16-60-10 104 100 86 82 8400 8400 240 270 270 0,71 - 120,66 F
WW16-60-15 104 150 86 132 8400 8400 240 480 480 0,84 - 132,07 F
WW16-60-20 104  200 86 182 8400 8400 240 690 690 0,97 - 145,56 F

A
A2

27±0,07 35±0,17

C2 C

M8

1,5

y x

z

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Chariot DryLin® W

Stock*

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Té
l 0,15 € / min

Taille 20 - Arbre Ø20 WS20

- M atière :  
Aluminium anodisé dur

-  Longueur standard : 1000mm 
Option : possible jusqu’à 4000mm

- Pour patin WJUM20 et WJRM20

Modulable

Longueur
L L maxi C5 C5 ly lz Wby Wbz Masse Prix Uni.

Références (mm) (mm) mini maxi (mm4) (mm4) (mm3) (mm3) (kg/m) 1 à 4
WS20 1000 4000 20 79,5 9000 2850 1000 310 1,32 4 111,61 F
WS20-80 1000 4000 20 79,5 108000 78700 21000 4000 3,30 4 237,45 F
*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Rail DryLin® W

Stock*

C5

120

L

C5

Pour
Vis M8

21

27
9,520

WS20

40

WS20-80

82

74

Ø10,20

Ø20

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Taille 20 - Charge jusqu’à 3200NWJUM20

-  M atières : 
Zamak 
Film en iglidur® J200

.Avantage.
-  Grande liberté de construction avec la 

possibilité d’utiliser uniquement les rails 
simples WS20 et les patins WJUM01-20

Modulable

Charge statique maxi (20ºC)
Jeu Poids Coy Coz+ Coz- Prix Uni.

Références Type (mm) (g) (N) (N) (N) 1 à 4
WJUM01-20 Fixe 0 190 3200 3200 500 4 17,80 F
WJUM01-20-LL Flottant ±0,25 190 3200 3200 500 4 17,80 F

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

45

27 9

38

37

37

Coz-!

42,50

M8

20

M6

WS20 30

Coz-

36±0,07

!

Patin DryLin® W

Stock*

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Té
l 0,15 € / min

Taille 20 WW20

Un chariot WW20 est composé de :
- 1 plaque
- 4 patins WJUM 01-20

.Avantage.
-  Ensemble extra-plat

.Accessoire.
-  N’oubliez pas le rail WS20-80 

(tome  p.221)

A
A2

36±0,07 44±0,17

y x

z

C2 C

M8

1,5

Modulable

Charge statique maxi. (20ºC)
Coy Coz Mox Moy Moz Masse Prix Uni.

Références A C A2 C2 (N) (N) (N) (Nm) (Nm) (kg) 1 à 4
WW20-80-15 134 150 116 132 12800 12800 525 670 670 1,20 4 125,46 F
WW20-80-20 134 200 116 182 12800 12800 525 990 990 1,30 - 134,74 F
WW20-80-25 134 250 116 232 12800 12800 525 1250 1250 1,50 - 143,32 F
*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Chariot DryLin® W

Stock*

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Patin hybride Drylin® W
PrésentationWJRM

-  Les patins hybrides Drylin® W 
offrent une combinaison glissement 
et roulement unique en son genre. 
En fonction du type de montage, la 
présence de roulettes sans entretien 
réduit le couple d’entraînement 
nécessaire. Les forces transversales 
et les forces générées par de faux 
mouvements sont absorbées par 
les éléments de glissement. Les 
patins hybrides sont un élément 
idéal pour les réglages manuels, 
notamment le réglage des portes.

-  Faible force d’entraînement 
requise, cœfficient de frottement : 
0,04 à 0,05µ

- Patins hybrides économiques
-  Combinaison possible avec les 7 

rails profilés WS10, WS16 et WS20  

.Application :.
-  Réglages de portes, murs de 

protection, opérations simples de 
manipulation, design, meubles

Exemple de montage

Exemple d’application
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Té
l 0,15 € / min

C1
C3 A3

G1

Q2

Q1

BK2

B2H

A1

K3

y

x z

Patin hybride Drylin® W
Tailles 10-16-20 WJRM

- Matière :
     Zamack
     Film en iglidur® J

.Avantages.
-  Utilisation sans lubrifiant
- Faible encombrement
- Faible poids

Charge Charge dynamique Cz admissible pour Fxv
statique Co une distance totale de (km) Max

Références (N) 10 (N) 100 (N) 200 (N) (N.m/s)
WJRM01-10 250 250 90 50 50
WJRM02-10 250 250 90 50 50
WJRM01-16 400 400 140 70 80
WJRM01-20 550 550 200 100 80

Masse Prix Uni.
 Références A1 A3 B B2 C1 C3 G1 H K2 K3 Q1 Q2 (g) 1 à 4
WJRM01-10 16,5 6,5 26 2,5 35 22 27 18 M6 M5 - - 46 23,51 F
WJRM02-10 16,5 6,5 26 2,5 35 22 27 18 M6 M5 26 19 46 23,51 F
WJRM01-16 25 9 34,5 5 48 30 33 27 M8 M6 32 28 131 51,42 F
WJRM01-20 30 9 42,5 6 52 34 38 36 M8 M6 37 37 232 60,03 F
Dimensions en mm

WJRM01-10
WJRM01-16
WJRM01-20

WJRM02-10
WJRM01-16
WJRM01-20

Roulette

REMISES
Qté 1+ 5+ 10+ 15+ 20+

Rem. Prix -10% -15% -20% Sur demande
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Guidage linéaire DryLin®  W
Prédimensionnement - Chariots

10000

1000

100

10
0,1 1 10

Taille 16
Taille 20
Taille 10

Vitesse V[m/s]

M0X

C0Y

C0Z Z
M0Z

M0Y

C0(-Y)

y X

Z

Diagramme F x v, charges dynamiques admissibles (système à 4 patins)

Guidage ajustable

Rails disponibles Taille 10
(mm)

Taille 16
(mm)

Taille 20
(mm)

Rail simple - rond
• • •

Rail double

402       802

 •     •
  602

•
 802

•


