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Fa
x 0,15 € / min

Glissière télescopique 2 rails pour tiroir
A extension partielle,  

résistance à la charge 35 kg maxi
GLT2

-   Glissière télescopique à extension partielle 
-  Course inférieure à la longueur du rail
- Extensible sur les deux côtés
- M atières :  

Glissières acier zingué à chaud  
Cage à billes en plastique 
Billes en acier trempé

.Avantage.
-  Solution économique pour guider  

des tiroirs ou des éléments similaires avec un 
faible frottement

.Info..
-  La capacité de charge dynamique  

indique la contrainte maximale  
d‘une paire de glissières montées 
verticalement pour une utilisation  
de l‘intégralité de la course d‘extension.

-  Les forces portantes indiquées se  
rapportent sur une valeur maximale  
de 100.000 cycles. 

-  Pour un montage horizontal,  
la valeur de charge est 50 à 60 % inférieure.

- Vendue à l’unité

Nouvelle gamme

Portance Portance Masse
par paire par paire par Prix

Course Profondeur sur chant horizontale paire Uni.
Références A A1 A2 C L de tiroir (kg) (kg) (kg) 1 à 8
GLT2-37-154 192 166 202 242 154 242 - 380 35 10 0,59 8,40 F
GLT2-37-317 256 241 277 317 229 317 - 530 35 10 0,78 9,20 F
GLT2-37-398 352 322 358 398 298 398 - 680 35 10 0,96 10,29 F
GLT2-37-473 416 397 433 473 373 473 - 780 35 10 1,14 11,24 F
Dimensions en mm

REMISES
Qté 1+ 9+ 20+ 40+

Rem. Prix -5% -10% Sur demande

Espace  
de montage

13+0,5 Maxi.35 kg Maxi.10 kg

37,5

13

13+0,5

Profondeur de tiroir

C (course)±3 L

37,5

5,5

44 A1
15

M4 (2x) 26 32
A

A2

Ø5,1

8 8

L

Ø4,7



Nos autres produits

MFB-MHB-ALI

Engrenage conique
plastique moulé
(nylon bleu), 4:1

PP50

Réducteur à roue et
vis sans fin, de 6,50 à
12,80 Nm

SLH-M

Sauterelle
autobloquante, Ecrou
pour SLH/SLV

PSG3S

Engrenage droit de
précision, Inox 316

SEV

Sauterelle, A étrier
vertical - inox

BPTR_M

Bouchon pour tube,
Avec insert taraudé

GLT2-37

Glissière télescopique,
A extension partielle

PSG3DL

Engrenage droit de
précision, Peek

P55

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
57 Nm

BPHFclip

Bille porteuse, Clip de
montage (par-dessus)

CHA_GC_9SS

Charnière (tout inox),
A souder

VB

Petit volant à 6 lobes,
Duroplast - Laiton

Produits complémentaires

GLT2

Glissière télescopique,
A extension partielle

GLT3-35

Glissière télescopique,
A extension intégrale,
séparable
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