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Rond rectifié bout scié
Arbre en acier 42CD4T prétraitéMATCD

-  Acier traité prêt à l’emploi
- Diamètre tolérance h7
- Etat de surface : Ra1,6 (sauf embouts sciés Ra25)
- M  atières :  

Acier prétraité 42CD4T (1.7225) 
Dureté 95-110kg/mm²

Composition :
  Carbone : 0,38 à 0,45%
  Chrome : 0,9 à 1,2%
  Silicium : 0,4%
  Molybdène : 0,15 à 0,3%
  Manganèse : 0,6 à 0,9%
  Phosphore : 0,035%
  Soufre : 0,035%

.Applications.
-  Pièce de transmission, arbre,  

vérin, pignon, couronne

Dimensions en mm

ØD Masse Prix Uni.
Références (h7) L (kg/m) 1 à 5
MAT5-1000/42CD4T 5 1000 0,16 10,35 F
MAT6-1000/42CD4T 6 1000 0,22 13,53 F
MAT8-1000/42CD4T 8 1000 0,39 16,03 F
MAT10-1000/42CD4T 10 1000 0,61 7,38 F
MAT12-1000/42CD4T 12 1000 0,88 12,05 F
MAT14-1000/42CD4T 14 1000 1,20 14,39 F

ØD Masse Prix Uni.
Références (h7) L (kg/m) 1 à 5
MAT15-1000/42CD4T 15 1000 1,38 16,06 F
MAT20-1000/42CD4T 20 1000 2,45 24,76 F
MAT25-1000/42CD4T 25 1000 3,83 38,73 F
MAT40-1000/42CD4T 40 1000 9,80 97,44 F
MAT50-1000/42CD4T 50 1000 15,31 150,41 F

Très résistant

REMISES
Qté 1+ 6+ 20+ 40+

Rem. Prix -10% -15% Sur demande

L ±5

ØD

NOUVEAU !

in stock



Nos autres produits

NTMbr

Vis de pression bout
en laiton, à bout
laiton

ACAss

Arbre cannelé inox
304, Inox

CFC

Poussoir à bille à
contact électrique, A
contact électrique

AK

Accouplement soufflet
Gerwah®, de 36 à
800Nm

PF55

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
57 Nm

RVM25

Réducteur manuel,
Renvoi d'angle

CFF_SS

Embout à rotule
femelle DIN ISO
12240-4, Inox /
bronze - Série
économique

MFB_MHB

Engrenage conique
plastique, 4:1

LRR-53

Loquet  à ressort de
rappel, Loquet à
ressort de rappel
acier

WTM

Rondelle pour
serrage, Acier

PRF_CHA_D

Charnière et
articulation, Charnière
dégondable

TB_ECO

Engrenage conique
série éco., 3:1

Produits complémentaires

JSM

Coussinet polymère
cylindrique, Polymère
universel

MET

Coussinet cylindrique,
Bronze auto-lubrifiant
METAFRAM
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