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Gamme PRÉCISION (Grade 7e25)
Pignon arbré
Acier prétraité ou inox

- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Angle de pression : 20°
- Matière :

acier 35NCD6 prétraité 28HRc
inox 303

- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

.Info..
- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.

Module
1,5

Qualité grade 7e25

Références Z ØP ØD Couple (Nm) Masse Prix Uni. 1 à 5
Acier Inox Dents Primitif Extérieur Acier Inox (kg) Acier Inox

PPS1.5-16 PPS1.5-16S 16 24,0 27,0 4,9  2,7 0,203 90,01 F 175,43 F
PPS1.5-18 PPS1.5-18S 18 27,0 30,0  5,5  3,3 0,216 94,42 F 181,81 F
PPS1.5-19 PPS1.5-19S 19 28,5 31,5  5,8  3,5 0,224 97,95 F 188,66 F
PPS1.5-20 PPS1.5-20S 20 30,0 33,0 7,7  4,6 0,232 102,91 F 198,22 F
PPS1.5-21 PPS1.5-21S 21 31,5 34,5 8,1  4,9 0,240 103,82 F 199,87 F
PPS1.5-22 PPS1.5-22S 22 33,0 36,0 8,5  5,1 0,249 105,01 F 202,16 F
PPS1.5-23 PPS1.5-23S 23 34,5 37,5 8,9  5,3 0,259 106,88 F 205,76 F
PPS1.5-24 PPS1.5-24S 24 36,0 39,0 9,3  5,6 0,268 107,93 F 207,81 F
PPS1.5-25 PPS1.5-25S 25 37,5 40,5 9,6  5,8 0,278 113,53 F 218,53 F
PPS1.5-26 PPS1.5-26S 26 39,0 42,0 11,8  7,1 0,289 118,96 F 229,02 F
PPS1.5-27 PPS1.5-27S 27 40,5 43,5 12,2  7,3 0,300 122,65 F 236,15 F
PPS1.5-28 PPS1.5-28S 28 42,0 45,0  12,7  7,6 0,311 126,13 F 242,85 F
PPS1.5-29 PPS1.5-29S 29 43,5 46,5 13,2  7,9 0,323 128,11 F 246,60 F
PPS1.5-30 PPS1.5-30S 30 45,0 48,0  15,0  9,0 0,335 131,95 F 254,04 F
Dimensions en mm

REMISES
Qté 1+ 6+ 19+ 50+

Rem. Prix -5% -10% Sur demande



Nos autres produits

CHC

Vis à tête creuse DIN
912, Acier classe 12.9

GMC_GMK_BR

Bride pour profil de
guidage, Plat ou
conique

CDC

Ressort de
compression conique ,
Conique

EP7

Indicateur
électronique de
position, 5 chiffres

PR820

Roue de renvoi, Séries
820 et 815

SUPCC

Moyeu de serrage
autocentrant acier,
Avec contre-écrou

KSM

Ecrou cylindrique
acier, 1 filet acier

TB_ECO

Engrenage conique
série éco., 3:1

ZHG5

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)

DOMI80

Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XY

ETQ

Porte-étiquettes pour
profilés, Porte-
étiquettes

CQA20

Chariot de réglage
miniature taille 20, 20

Produits complémentaires

PPS15

Pignon arbré de
précision, Inox

DT

Pignon arbré droit,
Acier 20NCD2
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